
Kabel silnika 
KMTRE-ST42-10
Numer części: 530075

1 / 12014-11-01 – Zastrzega się możliwość zmian – Festo AG & Co. KG

do podłączenia elektrycznego modułu liniowego HME do sterownika 
silnika SFC-LAC.

Karta danych

Cecha Wartość

Stopień ochrony IP67
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla -20 ... 70 °C
Temperatura otoczenia -40 ... 70 °C
Min. promień gięcia 80 mm
Budowa kabla 7 x 0,34 mm²

Ekranowany
Długość kabla 10 m


