conector fémea
NECU-M-B12G5-C2-PB

Codigo da pega: 1067905

Ficha técnica

FESTO

Caracteristica Valor

Com base na norma padrao EN 61076-2-101
EN 61984

Peso do produto 48,7 g

Conexao elétrica 1

Conector fémea reto, M12x1, 5 pinos, cédigo B, blindavel

Codificagao do conector

B

Conexao elétrica 2

Terminal aparafusado, pode ser blindado

Faixa de tensdo operacional c.c. 0..125V

Faixa de tensao operacional c.a. 0..125V

Corrente a 40°C 4A

Resisténcia da tensao de impacto 1,5 kv

Propriedades de transmissao DIN EN 50173 / CAT 5
Diametro admissivel do cabo 6...8mm

Secdo transversal do terminal 0,14 ... 0,75 mm2
Classe de protecao P67

Temperatura ambiente -25...85°C

Certificacdo CE (veja Declaracdo de Conformidade)

Conforme Diretriz EU sobre baixa tensao

Conformidade LABS

VDMA24364-B2-L

Observagdes sobre material

Conforme RoHS

Grau de contaminagdo

3

Classe de resisténcia a corrosao KBK

1 - Resisténcia a corrosao baixa

Material do corpo

Injetados de zinco
niquelado

Material do contato elétrico

Latao
Folheada a ouro
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