Conexao rapida em "L"
NPQP-LQ-R38-Q12

Codigo da peca: 132447

Produto sera descontinuado. Disponivel até 2013.
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Ficha técnica

Caracteristica Valor

Dimensdes Padrao

Didmetro nominal 6,9 mm

Principio construtivo Principio push-pull
Pressdo de trabalho dependente da temperatura -0,95 ... 10 bar

Meio operacional

Ar comprimido conforme 1SO 8573-1:2010 [7:-:-]

Observagao sobre meio operacional e do piloto

Permite opera¢ao com lubrificacao

Classe de resisténcia a corrosao KBK 4
Temperatura ambiente -20...60°C
Peso do produto 26g
Conexdo pneumatica 1 R3/8

Conexao pneumatica 2

para tubo flexivel com didmetro externo de 12 mm

Observagdes sobre material

Contém substancias com LABS
Conforme RoHS

Informagao sobre material, corpo

PP

Informacdo sobre material, segmento de fixacdo da mangueira

Aco alta liga, inoxidavel
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