unidao rapidaemY
QSMY-4

Codigo da pega: 153371 FESTO
% Linha de produtos basicos

Ficha técnica

Caracteristica Valor

Dimensdes Mini

Didmetro nominal 1,7 mm

Posicdo de instalacao Nos dois lados

Design Em formadeY

Tamanho da embalagem 10

Principio construtivo Principio push-pull

Pressdo operacional por toda a faixa de temperatura -0,095 ... 0,6 MPa

Faixa completa de temperatura da pressao operacional -0,95 ... 6 bar

Pressao operacional por toda a faixa de temperatura -13,775 ... 87 psi

Pressdo operacional dependente da temperatura -0,095 ... 1,4 MPa

Pressdo de trabalho dependente da temperatura -0,95 ... 14 bar

Pressdo operacional dependente da temperatura -13,775 ... 203 psi

Classificagao maritima ver certificado

Meio operacional Ar comprimido conforme I1SO 8573-1:2010[7:-:-]
Observagao sobre meio operacional e do piloto Permite operag@o com lubrificacdo

Classe de resisténcia a corrosao KBK 1 - Resisténcia a corrosao baixa
Conformidade LABS VDMA24364-B1/B2-L

Temperatura ambiente -10...80°C

Peso do produto 3,58

NUmero de saidas 2

NUmero de conexdes de alimentagdo 1

Conexdo pneumatica 1 para tubos com didmetro externo de 4 mm
Conexao pneumatica 2 para tubos com didametro externo de 4 mm
Cor do anel de soltura azul

Observagdes sobre material Conforme RoHS

Material do corpo PBT

Material do anel de desengate POM

Material das vedagdes da tubulacao NBR

Material da garra de retencdo do tubo Aco alta liga, inoxidavel
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