valvula de fechamento
HE-2-3/8-QS-10

Codigo da pega: 153473

Ficha técnica

Caracteristica

FESTO

12/10

Valor

— H—

Func¢do de valvula

2/2 vias duplo solenéide

Conexdo pneumatica 1 R3/8

Conexdo pneumatica 2 QS-10

Tipo de acionamento manual

Tipo de fixagao Montagem direta via furos passantes
Montagem direta por parafusos
Opcional:

Vazao nominal padrao 760,5 |/min

Didmetro nominal 4,6 mm

Pressdo de operagao Mpa -0,095 ... 1 MPa

Pressdo de trabalho -0,95 ... 10 bar

Temperatura ambiente 0...60 °C

Material do corpo

reforcado com PBT

Meio operacional

Ar comprimido conforme 1SO 8573-1:2010 [7:-:-]

Principio de vedacao

nao temperado

Posicdo de instalacao

Nos dois lados

Principio construtivo

Valvula de carretel

Tipo de pilotagem

direto

Sentido do fluxo

reversivel

Observagao sobre meio operacional e do piloto

Permite operacdo com lubrificacdo (necessaria para operagdes
subsequentes)

Classe de resisténcia a corrosao KBK

2 — Resisténcia a corrosdao moderada

Conformidade LABS

VDMA24364-B1/B2-L

Classe "clean room" ISO Classe 4
Temperatura do meio 0...60 °C
Peso do produto 60 g

Material do bujao roscado

Latdo niquelado

Observagdes sobre material

Conforme RoHS

Material das vedacdes

NBR
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