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com conexão Interbus.

Ficha técnica

Característica Valor

Suporte à configuração Ícones para software CMD
Consumo típico de corrente, placa de função 70 mA
Peso do produto 80 g
Quantidade máxima de bits de dados do processo, saídas 64
Quantidade máxima de bits de dados do processo, entradas 64
Design da interface de fieldbus Bus remoto

Separação galvânica
500 kBaud
Ident-Code 3d

Conexão elétrica, interface de fieldbus IN Conector
SUB-D
9 pinos

Conexão elétrica, interface de fieldbus OUT Soquete
SUB-D
9 pinos

Espaço de instalação A partir de 3
A partir de 4 com MMI


