
Gerador de vácuo 
ISV-M5-CT
Código da peça: 183520

1 / 101/07/2010 – Sujeito a alterações – Festo AG & Co. KG

para a manutenção do vácuo, quando em um grupo de ventosas uma 
ou mais ventosas não são necessárias na operação ou quando ocorrer 
entrada de ar (ver o limite permitido de vazamento).

Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2010.

Ficha técnica

Característica Valor

Dimensões M5
Compatível com pulso ejetor 8 bar
Posição de instalação Nos dois lados
Pressão de trabalho 0 ... 0,95 bar
Capacidade de sucção necessária a -0,5 bar 1 l/min
Meio operacional Ar atmosférico
Classe de resistência à corrosão KBK 2
Temperatura ambiente -10 ... 60 °C
Peso do produto 4 g
Tipo de fixação aparafusável
Conexão pneumática 1 M5
Conexão pneumática 2 M5
Informação sobre material, filtro Aço sinterizado


