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Produto será descontinuado. Disponível até 2012.

Exemplary representation

Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

Característica Valor

Dimensões 12
Curso 1 ... 99 mm
Posição de instalação Nos dois lados
Detecção  de posição Para sensor de proximidade
Tipo de amortecedor de impacto YSRWJ
Pressão de trabalho 4 ... 8 bar
Precisão de repetição +/-0,02 mm
Classe de resistência à corrosão KBK 2
Temperatura ambiente 0 ... 60 °C
Força teórica a 6 bar, retorno 415 N
Força teórica a 6 bar, avanço 483 N
Massa móvel 260 g
Peso adicional por 10 mm de curso 24 g
Peso básico para curso de 0 mm 580 g


