
Filtru cu amortizor de zgomot 
LFU-1
Cod: 10495
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Fisa tehnica
Caracteristica valoare

presiune de intrare 1 0 ... 16 bar
Presiune alimentare 1 Mpa 0 ... 1,6 MPa
Presiune alimentare 1 psi 0 ... 232 psi
directie de curgere catre atmosfera 12.500 l/min
Clasa de rezistenta la coroziune KBK 1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS VDMA24364-B1/B2-L
tip fixare insurubabil
Conexiune pneumatica G1
Indicatie material conform RoHS


