Ventil electromagnetic

MFH-3-1/8-SEU
Cod: 11121 / FESTO

Cu actionare manuala suplimentara si exhaustare rapida integrata.

Fisa tehnica

Caracteristica valoare

functie ventil 3/2 inchis, monostabil
presiune de operare 0,5 ... 8 bar

Tip de protectie IP65

Conformitatea PWIS VDMA24364-B2-L
Conexiune pneumatica 1 G1/8

Conexiune pneumatica 2 G1/8

Conexiune pneumatica 3 G1/8

Indicatie material conform RoHS
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