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Panoul de operare pentru Quickspepper, cu functionare manuala 
pentru ocomanda rapida si sigura.
Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2009.

Fisa tehnica
Caracteristica valoare

deschidere  nominala 2,5 mm
structura constructiva secventiator combinabil
confirmare cadere  presiune <= 0,5 bar
confirmare presiune de raspuns >= 1,5 bar
presiune de operare 2 ... 6 bar
debit  nominal normal 60 l/min
lungimea minima a impulsului de confirmare 50 ms
mediu de operare aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 5 µm
temperatura mediului 5 ... 40 °C
greutate produs 450 g
informatii referitoare la material pentru etansari NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa ABS


