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fara supapa de sens unic, cu articulatie oscilanta.
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.

Fisa tehnica
Caracteristica valoare

functiune de ventil functiune de drosel
racord pneumatic 2 UNF10-32
elemente de reglare surub cu slit
tip fixare insurubabil
presiune de operare 0 ... 10 bar
temperatura mediului -10 ... 60 °C
mediu de operare aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 40 µm

aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 40 µm
temperatura mediului -10 ... 60 °C


