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Reprezentare

Fisa tehnica
Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica valoare

cursa 100 ... 2.000 mm
Diametru piston 63 mm
Amortizare P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete de cursa
pozitie instalare Oricare
Detectarea pozitiei cu encoder de deplasare integrat
Presiune de operare Mpa 0,15 ... 0,8 MPa
presiune de operare 1,5 ... 8 bar
Presiune de operare 21,75 ... 116 psi
Mod de functionare cu actiune dubla
Aprobare RCM Mark
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) conform directivei europene EMV

in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate) conform reglementărilor UK privind EMC

conform reglementarilor UK RoHS
mediu de operare Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare functionare cu lubrifiere imposibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK 1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului -10 ... 60 °C
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe retur 1.870 N
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe avans 1.870 N
tip fixare cu accesorii
Conexiune pneumatica G3/8
Materialul protectiei Aliaj de aluminiu forjat
Materialul etansarilor NBR

TPE-U(PU)


