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produs retras. Livrabil pana in 2012.

Exemplary
representation

Fisa tehnica
Overall data sheet – Individual values depend upon your configuration.

Caracteristica valoare

marime de fabricatie 20
cursa 1 ... 199 mm
pozitie instalare oricare
recunoasterea pozitiei pentru senzor de proximitate
tipul amortizorului de soc YSRWJ
presiune de operare 4 ... 8 bar
precizie de repetare +/-0,02 mm
clasa de rezistenta la coroziune KBK 2
temperatura mediului 0 ... 60 °C
forta teoretica la 6 bar, revenire 247 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare 295 N
masa miscata 110 g
adaos de greutate la 10 mm cursa 18 g
greutatea de baza la 0 mm cursa 310 g


