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Fisa tehnica
Caracteristica valoare

pozitie instalare oricare
marimea legaturii 50
presiune de operare 0 ... 10 bar
mediu de operare Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii)
nivel presiune zgomot 70 dB(A)
temperatura mediului -10 ... 70 °C
racord pneumatic M5
informatii referitoare la material pentru kit instalare amortizoare bronz
informatii referitoare la material pentru fus cu insurubare alama


