
Rezistenta la franare 
BRW-250-072
Cod: 538940

1 / 101.12.2010 – supus modificarilor – Festo AG & Co. KG

pentru dispozitiv de control al motorului SEC-…

Fisa tehnica
Caracteristica valoare

marime de fabricatie 250
pozitie instalare convectie libera

vertical
Performanta la 35% ED si 20°C 250 W
putere  nominala a rezistentei de franare 100 W
valoarea rezistentei 72 Ohm
tip de protectie IP65
temperatura mediului 0 ... 50 °C
greutate produs 280 g
tip fixare la alegere:

cu gaura de trecere
cu accesorii


