
Распределитель с электроуправлением 
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1 / 101.07.2011 – Объект, подлежащий уточнению – Festo AG & Co. KG

For valve terminals VIMP-/VIFB-04.
Этот тип подходит для работы на вакууме.
Снимается с производства,  доступен до 2011 года.

Таблица данных

Характеристика Значение

Функция распределителя 5/2 моностабильный
Ширина 54 mm
Рабочая среда сжатый воздух, фильтрованный, степень фильтрации 40 µm, с 

маслом или без

Вакуум
Рабочая среда пилотного каскада сжатый воздух, фильтрованный, степень фильтрации 40 µm, с 

маслом или без

Пневматическое подключение, канал 1 Монтажная плита
Пневматическое подключение, канал 2 Монтажная плита
Пневматическое подключение, канал 3 Монтажная плита
Пневматическое присоединение, канал 4 Монтажная плита
Пневматическое присоединение, канал 5 Монтажная плита


