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1 / 101.07.2009 – Объект, подлежащий уточнению – Festo AG & Co. KG

Пневматический блок управления для цепочки типа Quickstepper, с 
ручным быстрым и безопасным управлением.

Снимается с производства,  доступен до 2009 года.

Таблица данных

Характеристика Значение

Условный проход 2,5 mm
Структура проекта Устройство последовательности
Подтверждающее падение давления <= 0,5 bar
Давление подтверждающего отклика >= 1,5 bar
Рабочее давление 2 ... 6 bar
Стандартный номинальный расход 60 l/min
Mин. длина подтверждающего импульса 50 ms
Рабочая среда Сжатый воздух, фильтрованный, без масла, фильтрация 5 µm
Температура окружающей среды 5 ... 40 °C
Вес продукта 450 g
Информация о материале, уплотнения шланга NBR
Информация о материале, корпус ABS


