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1 / 109.11.2023 – Объект, подлежащий уточнению – Festo SE & Co. KG

для датчиков положения.

Таблица данных

Характеристика Значение

Обозначение CE (см. заявление о соответствии) в соответствии с директивой EU по электромагнитной 
совместимости EMC

Температура окружающей среды 0 ... 40 °C
Диапазон рабочего напряжения DC 12 ... 20 V
Питание Две батарейки по 9 V
Режим готовности дисплея Зеленый светодиод
Класс защиты IP20
PWIS conformity VDMA24364-B2-L


