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1 / 101.07.2010 – Объект, подлежащий уточнению – Festo AG & Co. KG

Соединительная розетка входит в поставку
Снимается с производства,  доступен до 2010 года.

Таблица данных

Характеристика Значение

Авторизация CCC
Обозначение CE (см. заявление о соответствии) в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
Замечания по материалу Не содержит медь и PTFE
Измеряемая величина Избыточное давление
Метод измерения Пневмоэлектрический датчик давления
Рабочее давление 1 ... 12 bar
Рабочая среда Сжатый воздух, фильтрованный, без масла

Сжатый воздух, фильтрованный, обогащенный маслом
Вода
Минеральное масло

Температура среды -20 ... 80 °C
Температура окружающей среды -20 ... 80 °C
Функция переключающего элемента Переключатель
Макс. частота переключения 3 Hz
Макс. выходное коммутируемое напряжение AC 250 V
Макс. выходное коммутируемое напряжение DC 125 V
Макс. выходной ток 5.000 mA
Электрическое подключение Исполение А

Разъем
по DIN 43650
Кубическая форма

Тип крепления со сквозным отверстием
Положение при сборке Любое
Пневматическое присоединение G1/4
Вес продукта 220 g
Информация о материале, корпус Алюминиевый сплав
Рабочий режим дисплея Желтый светодиод
Диапазон установки порогового занчения 1 ... 12 bar
Класс защиты IP65


