
Вакуумный клапан безопасности 
ISV-M5-CT
№ изделия: 183520

1 / 101.07.2010 – Объект, подлежащий уточнению – Festo AG & Co. KG

для удержания вакуума в том случае, если один или несколько 
захватов в группе не плотно прилегают к поверхности.

Снимается с производства,  доступен до 2010 года.

Таблица данных

Характеристика Значение

Размер M5
Пригоден для импульса сброса 8 bar
Положение при сборке Любое
Рабочее давление 0 ... 0,95 bar
Требуемый входной расход при - 0,5 бар 1 l/min
Рабочая среда Атмосферный воздух
Классификация сопротивления коррозии CRC 2
Температура окружающей среды -10 ... 60 °C
Вес продукта 4 g
Тип крепления Резьбовой
Пневматическое подключение, канал 1 M5
Пневматическое подключение, канал 2 M5
Информация о материале, фильтр Спеченная сталь


