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1 / 101.04.2008 – Объект, подлежащий уточнению – Festo AG & Co. KG

Снимается, доступен до конца 2008

Примерное
представление

Таблица данных

Характеристика Значение

Размер 100
Ход 10 ... 500 mm
Положение при сборке Любое
Направляющая Направляющая скольжения
Структура проекта Направляющая
Температура окружающей среды -20 ... 80 °C
Усилие перемещения 70 N
Дополнительный вес на 10 мм хода 70 g
Базовый вес на 0 мм хода 13.420 g
Тип крепления с внутренней резьбой
Информация о материале направляющей Легированная сталь
Информация о материале, корпус Алюминиевый сплав

Анодированный


