Koncovy doraz
SDK-4-PK-3

Cislo dielca: 10033

s ovladanim gu3/4ou

adajovy list

charakteristicky znak

FESTO

Hodnota

Funkcia ventilu

3/2 zatvoreny monostabilny

Typ ovladania

mechanicky

Standardny menovity prietok

16 |/min

Pracovny tlak

0...8bar

Kon3trukéné vyhotovenie

kruhové sedlo

spdsob navratnosti

mechanicka pruZina

Menovitd hodnota 0,6 mm
Funkcia odsavania skrtené
Princip tesnenia makky
Druh riadenia priamo

Smer pridenia

nereverzibilny

Pracovné médium

Stlateny vzduch podla 1S08573-1:2010 [7:4:4]

Poznédmka k ovladaciemu a riadiacemu médiu

MoZn4 prevadzka s mazanim (pre dal3iu prevadzku poZadovana)

LABS - konformita

VDMA24364-B1/B2-L

Teplota média -10...80°C

Teplota okolia -10...80°C
Ovladacia sila 17N

Typ upevnenia s priebeznym vitanim
Pneumaticka pripojka 1 PK-3

Pneumaticka pripojka 2 PK-3

Pneumaticka pripojka 3 nezachyteny
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