Skrtiaci ventil odfukovaného vzduchu

GRE-1/4-NPT

Cislo dielca: 10058

s integrovanym tlmi¢om hluku zo sintrovaného kovu pre Skrtenie

odfukovaného vzduchu na ventiloch urgitého konstrukéného vyhotovenia.

charakteristicky znak

FESTO

Hodnota

Funkcia ventilu

Funkcia Skrtiaceho ventilu - timica

Pneumaticka pripojka 1

1/4 NPT

Nastavitelny prvok

Skrutka s drazkou (v hlave)

Typ upevnenia

zaskrutkovatelhé

Menovity prietok 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) 0...996 |/min
Pracovny tlak 0...10 bar
Teplota okolia -10...70°C

Pracovné médium

Stlateny vzduch podla 1S08573-1:2010 [7:-:-]

Poznamka k ovladaciemu a riadiacemu médiu

MoZna prevadzka s mazanim (pre dalSiu prevadzku poZadovand)

LABS - konformita

VDMA24364-B1/B2-L

Teplota média

-10...70°C
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