Pripojovaci blok
PRS-1/4-5

Cislo dielca: 10188 FESTO
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adajovy list
charakteristicky znak Hodnota
Max. pocet miest na ventily 5
LABS - konformita VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnost vjrobku 1.070 g
Typ upevnenia s priebeznym vitanim
Pneumaticka pripojka 1 G1/2
Pneumaticka pripojka 3 G1/2
Pneumaticka pripojka 5 G1/2
Material pripojovacej dosky Hlinik
09.11.2023 - Zmeny vyhradené — Festo SE & Co. KG 1/1



