Flexo spojka
FK-M27X2 FESTO

Cislo dielca: 10485

na vyrovnanie stredového presadenia a uhlovej odchylky, pre montaz
zo strany piestnej tyce.

adajovy list

charakteristicky znak Hodnota
Velkost M27x2
Trieda odolnosti proti korézii KBK 2 - Mierne zataZenie kordziou
LABS - konformita VDMA24364-B2-L
RSBP-klasifikacia podla CD-0033 F1
Teplota okolia -40...150 °C
Hmotnost vjrobku 2.100 g
Materialovy ddaj zhoda s RoHS
Material pdzdra Ocel
pozinkované
Materiél telesa Ocel
pozinkované
Material gulového ¢apu cementatna ocel
Material gulovej podloZky cementatna ocel
Material matice Ocel
pozinkované
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