Filter - timic hluku
LFU-1

Cislo dielca: 10495

udajovy list

FESTO

charakteristicky znak Hodnota
Vstupny tlak 1 0...16 bar
Vstupny tlak 1 MPa 0...1,6 MPa
Vstupny tlak 1 psi 0...232 psi
Prietok do atmosféry 12.500 |/min

Trieda odolnosti proti korézii KBK

1 - Nizke zataZenie koréziou

LABS - konformita

VDMA24364-B1/B2-L

Typ upevnenia

zaskrutkovatelhé

Pneumaticka pripojka

G1

Materialovy Gdaj

zhoda s RoHS
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