
Vidlicová koncovka 
SGA-M20X1,5
 číslo dielca: 10769

1 / 109.11.2023 – Zmeny vyhradené – Festo SE & Co. KG

s vonkajším závitom, pre výkyvné upevnenie valca.

údajový list

charakteristický znak Hodnota

Velkosť M20x1,5
Radiálna odchýlka +/- 5 mm
Uhlové vyrovnanie +/- 120 deg
montážna poloha ľubovolný
Závitové pripojenie vonkajší závit M20x1,5
Trieda odolnosti proti korózii KBK 1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita VDMA24364-B2-L
Teplota okolia -40 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku 954 g
Materiálový údaj zhoda s RoHS
Materiál čapu Pozinkovaná oceľ
Materiál kĺbovej hlavice Oceľ

pozinkované
Materiál poistky Pružinová oceľ, pozinkovaná


