Kibova hlavica
SGS-M27X2

Cislo dielca: 10774 FESTO
so sesthrannou maticou, pre sféricky vykyvné upevnenie valca (zo
strany piestnej tyce), podla DIN ISO 8139.
» . » L]
udajovy list
charakteristicky znak Hodnota
Velkost M27x2
Trieda odolnosti proti korézii KBK 1 - Nizke zataZenie koréziou
LABS - konformita VDMA24364-B2-L
Teplota okolia -40...150 °C
Hmotnost vjrobku 1.339g
Materialovy (daj zhoda s RoHS
Material vonkajsieho krdzku Mosadz
Material telesa Pozinkovana ocel
Material vnitorného krizku Ocel
Material matice Pozinkovana ocel
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