Zavitova L-rychlospojka
LCK-1/4-PK-9

Cislo dielca: 11452

oto¢né s dvoma tesneniami.

adajovy list

FESTO

charakteristicky znak Hodnota
Menovita hodnota 8 mm

Druh tesnenia na zavitovom cape tesniaci krdZok
montéazZna poloha [ubovolny

Typ L-tvar

velkost zvézku 10

Pracovny tlak pre cely rozsah teplot -0,095 ... 1 MPa
Pracovny tlak, kompletny rozsah tepldt -0,95 ... 10 bar

Pracovny tlak pre cely rozsah teplé6t

-13,775 ... 145 psi

Pracovné médium

Stlateny vzduch podla 1S08573-1:2010 [7:-:-]

Poznamka k ovladaciemu a riadiacemu médiu

Mozna prevadzka s mazanim

Trieda odolnosti proti korézii KBK

1 - Nizke zataZenie koréziou

LABS - konformita

VDMA24364-B1/B2-L

Teplota okolia -10...60°C
Menovity utahovaci moment 11 Nm
Tolerancia pre menovity ufahovaci moment +10 %

Pneumaticka pripojka 1

vonkajsi zavit G1/4

Pneumaticka pripojka 2

pre nastrénd dutinku, vnitorny priemer 9mm s maticou

Material prevle¢nej matice

Hlintkova tvarna zliatina, eloxovana

Materialovy Gdaj

zhoda s RoHS

Material tesniaceho krizku

PA - zosilneny
TPE-U(PU)

Material dutej skrutky

Hlinikova tvarna zliatina, eloxovana

Material kyvného pripoja

Zinkovy odliatok odliaty pod tlakom
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