Olejovy brzdovy valec

DYHR-16-20-Y5

Cislo dielca: 1155690

udajovy list

charakteristicky znak Hodnota
Velkost 16

Zdvih 20 mm
Tlmenie nastavitelny
montazna poloha [ubovolny
ginnost jednoginny

vystvajlci

Rozpoznanie polohy bez

Max. narazova rychlost 0,3m/s
Rychlost vysdvania 0,2 ...100 mm/s
Kratky nastavovaci cas 0,45

Trieda odolnosti proti korézii KBK

1 - Nizke zataZenie koréziou

LABS - konformita

VDMA24364-B2-L

Teplota okolia 0...80°C
Maximalna narazova sila 1.600 N
Max. spotreba energie na zdvih 32])

Max. spotreba energie za hodinu 65.000 )
Min. tlacna sila 160 N
Max. tlacna sila 1.600 N
Max. zvySkova energia 0,16
sila na navrat (spatny pohyb) 54N
Hmotnost vjrobku 190 g

Typ upevnenia

s kontramaticou

Materialovy Gdaj

zhoda s RoHS

Material tesneni NBR

Materiél telesa Ocel
pozinkované

Material piestnej tyce tvrdeny

vysokolegovana ocel
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