Spatny ventil
H-1/2-B

Cislo dielca: 11691

udajovy list

charakteristicky znak

FESTO

Hodnota

Funkcia ventilu

Funkcia spatného uzaveru

Pneumaticka pripojka 1 G1/2

Pneumaticka pripojka 2 G1/2

Typ upevnenia zaskrutkovatelné

Pracovny tlak Mpa 0,04 ...1,2 MPa

Pracovny tlak 0,4 ... 12 bar

Teplota okolia -10...60°C

Material telesa Hlinikova tvarna zliatina
eloxovany

Pracovné médium Stlateny vzduch podla IS08573-1:2010 [7:4:4]

montéazZna poloha [ubovolny

Standardny menovity prietok 1 ->2 z 6 na 5 bar 5.500 |/min

Poznamka k ovladaciemu a riadiacemu médiu

MoZnéa prevadzka s mazanim (pre dal3iu prevadzku poZadovana)

Trieda odolnosti proti korézii KBK

2 - Mierne zataZenie koréziou

LABS - konformita

VDMA24364-B2-L

Teplota média -10...60°C
Riadiace médium LX1

Max. utahovaci kritiaci moment 40 Nm
Hmotnost vyrobku 58,3 g
Materialovy adaj zhoda s RoHS
Material tesneni NBR
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