Spojka
EAMD-16-15-8-8X10

Cislo dielca: 1184697

je Cast pohonu, ktora prena3a rotaény pohyb krokového motora, alebo

servomotora.

adajovy list

FESTO

charakteristicky znak Hodnota
Priemer drZiaka 1 8 mm
Priemer drziaka 2 8 mm
Velkost 16

Menovita dizka 15 mm
montaZna poloha [ubovolny
Max. pocet otacok 10.000 1/min
LABS - konformita VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania -25...60°C
Relativna vlhkost vzduchu 0-95%
Teplota okolia -25...60°C
Hmotnostny moment zotrvaénosti 0,355 kgmm?2
Prenosny krdtiaci moment 2Nm
Hmotnost vjrobku 12¢g

Materidlovy ddaj

zhoda s RoHS
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