
elektromagnetický ventil 
JDMUH-5/2-D-1C-VI
 číslo dielca: 119666

1 / 101.07.2011 – Zmeny vyhradené – Festo AG & Co. KG

pre ventilový terminál
Výbehový typ. Dodatelný do 2011.

údajový list

charakteristický znak Hodnota

Funkcia ventilu 5/2 bistabilný
Šírka 42 mm
Pracovné médium filtrovaný stlačený vzduch, jemnosť filtrácie 40 µm, zaolejovaný, alebo 

nezaolejovaný

Pneumatická prípojka 1 pripájacia platňa
Pneumatická prípojka 2 pripájacia platňa
Pneumatická prípojka 3 pripájacia platňa
Pneumatická prípojka 4 pripájacia platňa
Pneumatická prípojka 5 pripájacia platňa


