Priruba motora
EAMF-A-38D-70A FESTO

Cislo dielca: 1202337

udajovy list

charakteristicky znak Hodnota
montaZna poloha [ubovolny

LABS - konformita VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania -25...60°C
Relativna vlhkost vzduchu 0-95%

Teplota okolia -10...60°C
Hmotnost vjrobku 233g

Kéd rozhrania, motor in 70A

Kéd rozhrania, teleso spojky 38D

Materialovy Gdaj zhoda s RoHS

09.11.2023 - Zmeny vyhradené — Festo SE & Co. KG 1/1



