elektromagneticky ventil

MUH-5/2-D-2C-VI
Cislo dielca: {20354 FESTO

For valve terminals VIMP-/VIFB-04.
Vybehovy typ. Dodatelny do 2011.
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[84 slal I3

adajovy list

charakteristicky znak Hodnota

Funkcia ventilu 5/2 monostabilny

Sirka 54 mm

Pracovné médium filtrovany stlateny vzduch, jemnost filtracie 40 pm, zaolejovany, alebo
nezaolejovany

Pneumaticka pripojka 1 pripéjacia platia

Pneumaticka pripojka 2 pripajacia platia

Pneumaticka pripojka 3 pripajacia platia

Pneumaticka pripojka 4 pripajacia platia

Pneumaticka pripojka 5 pripajacia platia
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