Plastova hadica
PU-13-SW

Cislo dielca: 12133 FESTO

pre CN- a CK-zavitové spojky, mimoriadne pruzné a odolné voci
zlomeniu, polyuretan (nie je pripustné pri vyrobe potravin).

Max.tlak je pri max. teplote pripustny.

adajovy list

charakteristicky znak Hodnota
Vonkajsi priemer 17,6 mm
Prislusny polomer zahnutia pre prietok 83 mm
Vndtorny priemer 13 mm
Pracovny tlak, kompletny rozsah teplot -0,95 ... 10 bar

Pracovné médium

Stlageny vzduch podla IS08573-1:2010[7:-:-]

Poznamka k ovladaciemu a riadiacemu médiu

MoZna prevadzka s mazanim

LABS - konformita

VDMA24364-B1/B2-L

Teplota okolia -35...60°C

Hmotnost vjrobku podla dizky 0,133 kg/m

Pneumaticka pripojka pre nastrénd dutinku, vnidtorny priemer 13mm s maticou
Farba Cierny

Tvrdost podl(a Shora A86+/-3

Materialovy Gdaj zhoda s RoHS

Material hadice TPE-U(PU)
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