Paralelna montazna sada
EAMM-U-86-D40-87A-102-S1

Cislo dielca: 1215814

Vhodné pre elektrické pohony.

adajovy list

charakteristicky znak Hodnota
Velkost 86
montazna poloha [ubovolny
Prevodovy pomer 1:1

Max. poCet otacok 5.000 1/min
LABS - konformita VDMA24364 - zéna Il
Teplota skladovania -25...60°C
Relativna vlhkost vzduchu 0-95%
Spdsob ochrany IP65
Teplota okolia -10...60°C
Hmotnostny moment zotrvacnosti 175 kgmm?2
Hnaci moment pri chode naprazdno 0,25 Nm
Prenosny krdtiaci moment 9,5 Nm
Hmotnost vjrobku 2.530g

Kéd rozhrania, pohon D40B

Kéd rozhrania, motor in 87A

Materidlovy (daj

zhoda s RoHS
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