Tlmic¢ narazov

YSRW-DGC-40/50-B

Cislo dielca: 1232870

pre linearny pohon DGC a DGCI.

adajovy list

charakteristicky znak Hodnota
Velkost 40
50
Tlmenie samonastavitelny
makka charakteristika
montaZna poloha [ubovolny
Rozpoznanie polohy bez
Max. narazova rychlost 3m/s

ginnost

jednocinny
vystvajlci

Trieda odolnosti proti korézii KBK

2 - Mierne zataZenie kordziou

LABS - konformita

VDMA24364-B2-L

Teplota okolia

-10...80°C

Typ upevnenia

s kontramaticou

Materialovy ddaj

zhoda s RoHS

Material piestnej tyce

vysokolegovana ocel
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