Pripojovacia lista
VABM-(C8-12E-G14-18-PT-L

Cislo dielca: 1247982 FESTO
adajovy list
charakteristicky znak Hodnota
Sietovy modul 12 mm
Max. poCet miest na ventily 18
UKCA-znatenie (pozri prehlasenie o zhode) podla UK predpisov pre EMC
podla UK RoHS predpisov
Trieda odolnosti proti korézii KBK 0 - Bez zataZenia koréziou
LABS - konformita VDMA24364-B1/B2-L
Maximalny utahovaci moment na upevnenie ventilu 0,6 Nm
Max. utahovaci moment, montaz na stenu 5Nm
Hmotnost vjrobku 1.251¢g
Pneumaticka pripojka 1 G1/4
Pneumaticka pripojka 3 G1/4
Pneumaticka pripojka 5 G1/4
Materialovy ddaj zhoda s RoHS
Material pripojovacej listy Hlinikova tvarna zliatina
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