Presny Skrtiaci spatny ventil
GRP-160-PK-4

Cislo dielca: 12961

sliZi na jemné nastavenie pretekaného mnoZstva, s funkciou spatného
ventilu.

adajovy list

charakteristicky znak

Hodnota

FESTO

N

N L’\\

Funkcia ventilu

funkcia riadenia jednosmerného prietoku

Pneumaticka pripojka 1

PK-4

Pneumaticka pripojka 2

PK-4

Typ ovladania

manualny

Nastavitelny prvok

Oto¢na hlava so stupnicou

Typ upevnenia

inStalacia do ¢elného panelu

Standardny menovity prietok v smere krtiaceho ventilu 75,8 |/min
Standardny menovity prietok v spatnom smere 245 |/min
Pracovny tlak 0...8bar
Teplota okolia -10...50°C
Material telesa PA - zosilneny
montéazna poloha lubovolny
Pracovny tlakz2 do 1 0...8bar
Menovity prietok v smere 3krtenia od 0,1->0 MPa (1-50 bar, 14,5->0 psi) 38 |/min
Menovity prietok v spatnom smere od 0,1->0 MPa (1->0 bar, 14,5->0 psi)  |25... 90 |/min
Menovity prietok v smere skrtenia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) 129 |/min
Menovity prietok v spatnom smere 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) 245 |/min

Pracovné médium

Stlateny vzduch podla IS08573-1:2010 [5:4:3]
Inertné plyny

Poznamka k ovladaciemu a riadiacemu médiu

Nie je mozna prevadzka s mazanim

LABS - konformita

VDMA24364 - z6na Il

Teplota média -10...50°C
Hmotnost vyrobku 48 g
Materialovy Gdaj zhoda s RoHS
Material tesneni NBR

PVC

Material drziaka

Hlinikova tvarna zliatina

Material PK-pripojov

Hlintkova tvarna zliatina
Mosadz

Material skrutiek

Ocel
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