Linearny pohon
DGC-K-50- -

Cislo dielca: 1312504 FESTO
% Zakladny program
Iné zdvihy na vyZiadanie. Prekontrolujte max. hodnoty zataZenia v
katalégovych listoch (PDF).
» . -, .
udajovy list
Celkovy datovy list - Jednotlivé hodnoty zavisia od Vasej konfiguracie.
charakteristicky znak Hodnota
Zdvih 1...6.000 mm
priemer piesta 50 mm
Tlmenie PPV: obojstranné nastavitelné pneumatické timenie koncovych poléh
montéazna poloha lubovolny

Rozpoznanie polohy

pre snimace koncovych poldh

Premenné

Pripoj napéjania na oboch stranach
Standardny piest
PrediZeny piest

Pracovny tlak Mpa 0,15... 0,8 MPa
Pracovny tlak 1,5... 8 bar
ginnost dvojéinny

CE-Znatka (pozri prehlasenie o zhode)

podla smernice EU - Ex-ochrana (ATEX)

UKCA-znacenie (pozri prehlasenie o zhode)

podla UK EX predpisov

ATEX- kategéria plyn 112G
ATEX- kategéria prach 113D
Vybusné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn ExhIICT4Gb X

Vybusné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Prach

Exh11CT120°C Dc X

Ex-Teplota okolia

-10°C<=Ta <= +60°C

Pracovné médium

Stlageny vzduch podla 1IS08573-1:2010[7:-:-]

Poznamka k ovladaciemu a riadiacemu médiu

MoZnéa prevadzka s mazanim (pre dal3iu prevadzku poZadovana)

Trieda odolnosti proti korézii KBK

1 - Nizke zataZenie koréziou

LABS - konformita

VDMA24364-B1/B2-L

Vhodné pre potravinarstvo

Pozri rozsiren( informaciu o materialoch

Teplota okolia -10...60°C
Dlzka tlmenia 30 mm
Teoreticka sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zastvanie 1.178N
Teoreticka sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vystvanie 1.178N

Alternativne pripojenia

pozri vykres vyrobku

Typ upevnenia

s prisluSenstvom

Materialovy (daj

zhoda s RoHS

Material krytu

Hlinikovy tlakovy odliatok

Material tesneni

NBR
TPE-U(PU)
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