nastrcné Y-zoskrutkovanie
NPQP-Y-R14-Q6

Cislo dielca: 132465

Vybehovy typ. Dodatelny do 2013.
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adajovy list

FESTO

charakteristicky znak Hodnota
Velkost Standardny
Menovitd hodnota 2,8 mm
Konstrukéné vyhotovenie Princip Push-Pull
Teplotne zavisly pracovny tlak -0,95 ... 10 bar

Pracovné médium

Stlateny vzduch podla IS08573-1:2010[7:-:-

Pozndmka k ovladaciemu a riadiacemu médiu

MozZna prevadzka s mazanim

Trieda odolnosti proti korézii KBK 4

Teplota okolia -20...60°C
Hmotnost vjrobku 8,5¢g
Pneumaticka pripojka 1 R1/4

Pneumaticka pripojka 2

pre vonkajsi priemer hadice 6 mm

Materialovy (daj

zahfna latky obsahujdce LABS
zhoda s RoHS

Materialova informacia pre skrifu

PP

Materidlova informéacia pre upinaci prvok hadice

vysokolegovana nehrdzavejica ocel
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