Elektromagneticka cievka
MSFW-230-50/60-DS

Cislo dielca: 13266

so standardnou zasuvkou podla DIN EN 175301

adajovy list

FESTO

charakteristicky znak Hodnota
montéazna poloha lubovolny
Ukazovatel stavu spinania nie
Minimalny ¢as pritiahnutia 10 ms
Spinacia doba 100 %
Uginnik cos {phi} 0,7

Charakteristicka hodnota cievky

230V AC: 50/60 Hz, Spinaci vykon 9 VA, Pridrziavaci vykon 7 VA

Pripustné kolisanie frekvencie

+/-5%

Dovolena odchylka napatia

+/-10 %

Klasifikacia Maritime

vid certifikat

CE-Znatka (pozri prehlasenie o zhode)

podla smernice EU o nizkom napéti

UKCA-znacCenie (pozri prehlasenie o zhode)

podla UK predpisov pre elektrické komponenty

LABS - konformita

VDMA24364-C1-L

Spdsob ochrany IP65
Teplota okolia -5...40°C
Maximalny utahovaci moment pre zasuvku 0,4 Nm
Hmotnost vjrobku 55¢g

Elektricka pripojka

Pripojovaci obrazec tvar A podla EN 175301-803
podla DIN EN 175301-803

Typ upevnenia

s ryhovanou maticou

Materialovy ddaj

zhoda s RoHS

Material elektromagnetickej cievky Duroplast
Med
Ocel

Material vinutia Med
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