Brzdovy odpor
CACR-LE2-100-W500

Cislo dielca: 1336615 FESTO

udajovy list

charakteristicky znak Hodnota

Velkost 500

montaZna poloha Volna konvekcia
vertikalny

Impulzna energia, brzdny odpor pri 380 V 2.000 Ws

Impulzna energia, brzdny odpor pri 780 V 1.800 Ws

Vykon pri 35% ED a 20°C 500 W

Menovity vykon, brzdovy odpor 200 W

Menovity vykon, brzdny odpor 380 V 150 W

Menovity vykon, brzdny odpor 780 V 120 W

Hodnota odporu 100 Ohm

Osvedcenie cCSAus (OL)
c UL us - Recognized (OL)

LABS - konformita VDMA24364 - zéna lll

Spdsob ochrany IP65

Teplota okolia 0..50°C

Hmotnost vjrobku 550 g

Typ upevnenia s priebeznym vitanim
s prisluSenstvom
Volitelny:

Materidlovy ddaj zhoda s RoHS
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