Ventil so snimacou pakou
TH/0-3-PK-3

Cislo dielca: 13794 FESTO
s pripojom nastréného hrdla pre hadicu NW 3. Pod3/4a zapojenia
pripojov funkcia v kludovom stave otvoreny alebo uzavrety.

12 2 110 2

adajovy list

charakteristicky znak

Hodnota

Funkcia ventilu

3/2 otvoreny/zatvoreny monostabilny

Standardny menovity prietok 80 |/min
Pracovny tlak 0...8bar
Kon3Strukéné vyhotovenie piestové sedlo
Menovitd hodnota 2,5mm

Druh riadenia priamo

Pracovné médium

Stlateny vzduch podla IS08573-1:2010 [-:-:-]

LABS - konformita

VDMA24364-B1/B2-L

Teplota okolia -10...60°C
Ovladacia sila pri uzavretej zakladnej polohe 8N

Ovladacia sila pri otvorenej zakladnej polohe 6N

Hmotnost vjrobku 18¢g

Typ upevnenia s priebeznym vitanim
Pneumaticka pripojka 1 PK-3

Pneumaticka pripojka 2 PK-3

Pneumaticka pripojka 3 PK-3

Material tesneni NBR

Material telesa Plast
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