Vakuova prisavka
VASB-125-3/8-PUR-B

Cislo dielca: 1396067

udajovy list

FESTO

charakteristicky znak Hodnota

Kompenzator vysky prisavky 25 mm

Menovita hodnota 7 mm

Priemer nasavania 125 mm

objem prisavky 307 cm3

Efektivny priemer sania 101,8 mm

Poloha pripojky hore

montaZna poloha [ubovolny

Tvar prisavky kruhova, vlnovec 1,5-nasobny

Pracovny tlak Mpa -0,095 ... 0 MPa

Pracovny tlak -0,95 ... 0 bar
-13,775 ... 0 psi

Menovity pracovny tlak -0,07 MPa

Menovity prevadzkovy tlak -0,7 bar

Menovity pracovny tlak (psi) -10,15 psi

Pracovné médium

atmosféricky vzduch zaloZeny na ISO 8573-1:2010[7:-:-

]

Trieda odolnosti proti korézii KBK

2 - Mierne zataZenie kor6ziou

LABS - konformita

VDMA24364-A1-L

Teplota okolia -20...60°C
PridrZiavacia sila pri nominalnom pracovnom tlaku 570N
Hmotnost vyrobku 294 ¢g

Typ upevnenia cez pripoj vakua
Pripojka vakua G3/8

Farba modry

Tvrdost podla Shora 60 +/-5

Material zavitového Capu

Zinkovy odliatok odliaty pod tlakom

Materialovy (daj

zhoda s RoHS

Material prisavky

PUR
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