Pripojka s nastrénou vsuvkou

CRCN-M5-PK-3

Cislo dielca: 13967

kor6ziovzdorna,
s tesniacim krdzkom,

pre hadicu z umelej hmoty PAN, PUN, PL, PP, PU.

adajovy list

FESTO

charakteristicky znak Hodnota
Menovita hodnota 2,5mm

Druh tesnenia na zavitovom ¢ape tesniaci kridZzok
velkost zvizku 10

Pracovny tlak, kompletny rozsah tepldt -0,95 ... 10 bar

Pracovné médium

Stlateny vzduch podla 1S08573-1:2010 [7:-:-]

Poznamka k ovladaciemu a riadiacemu médiu

MoZna prevadzka s mazanim (pre dal3iu prevadzku poZadovana)

Trieda odolnosti proti korézii KBK

2 - Mierne zataZenie kordziou

LABS - konformita

VDMA24364-B2-L

Vhodné pre potravinarstvo

Pozri rozsirend informaciu o materidloch

Teplota okolia

0..60 °C

Hmotnost vjrobku

1,74 g

Pneumaticka pripojka 1

vonkajsi zavit M5

Pneumaticka pripojka 2

pre vonkajsi priemer hadice 4 mm

Materialovy (daj

zhoda s RoHS

Material telesa

vysokolegovana nehrdzavejiica ocel

Material tesnenia zavitu

NBR
vysokolegovana nehrdzavejica ocel
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