
Doska pre samostatné pripojenie 
NAS-1/4-NPT-1A
 číslo dielca: 13994

1 / 109.11.2023 – Zmeny vyhradené – Festo SE & Co. KG

podľa normy ISO 5599-1, prípoj na boku.

údajový list

charakteristický znak Hodnota

Dĺžka 24 mm
Pracovný tlak 16 bar
Pracovné médium Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média -10 ... 60 °C
Teplota okolia -10 ... 60 °C
Typ upevnenia pripojovacej dosky s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1 NPT1/4-18
Pneumatická prípojka 2 NPT1/4-18
Pneumatická prípojka 4 NPT1/4-18


