
tandemový valec 
DNUT-32-    -PPV-A
 číslo dielca: 14192

1 / 101.04.2008 – Zmeny vyhradené – Festo AG & Co. KG

s obojstranným, nastavite3/4ným tlmením v konc. Polohách
Výbehový typ: Dostupný do 2008

Vzorové zobrazenie

údajový list

charakteristický znak Hodnota

Zdvih 1 ... 300 mm
priemer piesta 32 mm
podľa normy ISO 6431
Tlmenie PPV: obojstranné nastavitelné pneumatické tlmenie koncových polôh
montážna poloha ľubovolný
činnosť dvojčinný
koniec piestnice vonkajší závit
Konštrukčné vyhotovenie piest

piestnica
Rozpoznanie polohy pre snímače koncových polôh
Premenné jednostranná piestnica
Pracovný tlak 0,5 ... 8 bar
Pracovné médium filtrovaný stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK 2
Teplota okolia -20 ... 80 °C
Dĺžka tlmenia 19 mm
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok 786 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred 924 N
Typ upevnenia s príslušenstvom
Pneumatická prípojka G1/8
Materiálová informácia pre kryt Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia pre tesnenia TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre piestnicu vysokolegovaná oceľ


